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データ通信システム
低キャパシタンスデータ通信ケーブル • ハロゲンフリー

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

UNITRONIC® ROBUST
DIN 47100に準拠したカラーコードのハロゲンフリーデータ通信ケーブル - 多様な化学薬品に対する耐性

備考

• 優れた耐候性
• 優れた耐薬品性

利点
• 卓越した耐候性、耐オゾン性、耐UV性があ

り、温度範囲が幅広いため、屋内および屋
外における多目的な使用が可能

• 植物系油、動物系油、化学合成油および関
連するエマルジョンに対する耐性

• アンモニア化合物やバイオガスに対する優
れた耐性

• 冷水、温水および水溶性の洗剤および冷却
剤に対する優れた耐性

• 蒸気洗浄に最適

適用範囲
• 工作機械製造、医療技術、クリーニング

店、洗車機、化学産業、堆肥化工場、下水
処理場

• 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産
および加工機器向け

• データ処理、計測および制御、セーフティ
システム、電気ケーブル

• 屋内使用および屋外使用

製品の特長
• エステル系作動油に対する優れた耐薬品性
• 耐オゾン性、耐UV性、耐候性、EN 50396

およびHD 605 S2準拠
• ハロゲンフリー(IEC 60754-1準拠)、低腐

食性/酸性度の燃焼ガス(IEC 60754-2)、低
毒性の燃焼ガス(EN 50305準拠)

• IEC 61034-2準拠の低発煙性

適合基準/認可
• VDE 0812に準拠
• 飲食料品業界で使用する消毒液、洗浄液に

対して認定された耐性

製品の構成
• 裸銅線による細線/7本(0.34mm2)撚線
• ハロゲンフリー特殊コンパウンド製絶縁体
• 特殊TPE製アウターシース
• アウターシース色: 黒

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: デー
タケーブル
カラーコード
DIN 47100、色の反復なし、付録T9
を参照
相互キャパシタンス
C/C 約60 nF/km
ピーク動作電圧
(電源用途は不可)  
 0.14 mm²の場合: 350 V 
0.25 mm²以上の場合: 500 V
特殊な絶縁抵抗
> 20 GW x cm
インダクタンス
約 0.65 mH/km
導体の撚線
0.34mm2未満: 細撚線
0.34mm2以上: 7本撚線
最小曲げ半径
不連続の可動使用: 10 x 外径
固定使用: 4 x 外径
試験電圧
0.14 mm²部分: 1200 V
温度範囲
不連続の可動使用: -40°C～+90°C
固定使用: -50°C～+90°C

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量 
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

UNITRONIC® ROBUST
1032000 2 x 0.14 3.2 2.8 15
1032001 3 x 0.14 3.4 4.2 17
1032002 4 x 0.14 3.6 5.6 21
1032003 5 x 0.14 3.9 7 25
1032004 7 x 0.14 4.2 9.8 30
1032005 8 x 0.14 4.9 11.2 40
1032006 10 x 0.14 5.2 14 41
1032007 12 x 0.14 5.6 16.8 50
1032009 16 x 0.14 6.1 22.4 63
1032011 25 x 0.14 7.7 35 95
1032012 2 x 0.25 3.8 4.8 21
1032013 3 x 0.25 4 7.2 25
1032014 4 x 0.25 4.3 9.6 31
1032015 5 x 0.25 4.7 12 38
1032016 7 x 0.25 5.1 16.8 47

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量 
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

1032017 8 x 0.25 6.2 19.2 66
1032018 10 x 0.25 6.8 24 71
1032019 12 x 0.25 7 28.8 81
1032021 16 x 0.25 7.7 38.4 104
1032024 25 x 0.25 9.5 60 151
1032025 2 x 0.34 4.2 6.5 29
1032026 3 x 0.34 4.4 9.8 32
1032027 4 x 0.34 4.8 13.1 41
1032028 5 x 0.34 5.5 16.3 52
1032030 7 x 0.34 5.9 22.9 65
1032031 8 x 0.34 7.1 26.1 90
1032032 10 x 0.34 7.6 32.6 93
1032033 12 x 0.34 7.8 39.2 107
1032035 16 x 0.34 8.7 52.2 138
1032038 25 x 0.34 11.2 81.6 213

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• SKINTOP® ST-HF-M (693 ページ参照)
• KT 11ケーブル剪断機 

• DATA STRIPストリッピングツール (986 ページ参照)
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データ通信システム
低キャパシタンスデータ通信ケーブル • ハロゲンフリー

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

UNITRONIC® ROBUST C
DIN 47100に準拠したカラーコードのハロゲンフリーデータ通信ケーブル、シールド付 - 多様な化学薬品に対する耐性

備考

• 優れた耐候性
• 優れた耐薬品性

利点
• 卓越した耐候性、耐オゾン性、耐UV性があ

り、温度範囲が幅広いため、屋内および屋
外における多目的な使用が可能

• 植物系油、動物系油、化学合成油および関
連するエマルジョンに対する耐性

• アンモニア化合物やバイオガスに対する優
れた耐性

• 冷水、温水および水溶性の洗剤および冷却
剤に対する優れた耐性

• 蒸気洗浄に最適

適用範囲
• 工作機械製造医療技術、クリーニング店、

洗車機化学産業、堆肥化工場、下水処理場
• 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産

および加工機器向け
• データ処理、計測および制御、セーフティ

システム、電気ケーブル
• 屋内使用および屋外使用

製品の特長
• エステル系作動油に対する優れた耐薬品性
• 耐オゾン性、耐UV性、耐候性、EN 50396

およびHD 605 S2準拠
• ハロゲンフリー(IEC 60754-1準拠)、低腐

食性/酸性度の燃焼ガス(IEC 60754-2)、低
毒性の燃焼ガス(EN 50305準拠)

• IEC 61034-2準拠の低発煙性

適合基準/認可
• VDE 0812に準拠
• 飲食料品業界で使用する消毒液、洗浄液に

対して認定された耐性

製品の構成
• 裸銅線による細線/7本(0.34mm2)撚線
• ハロゲンフリー特殊コンパウンド製絶縁体
• 錫メッキ銅編組シールド
• 特殊TPE製アウターシース
• アウターシース色: 黒

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: デー
タケーブル
カラーコード
DIN 47100、色の反復なし、付録T9
を参照
相互キャパシタンス
C/C 約60 nF/km
C/S 約100 nF/km
ピーク動作電圧
(電源用途は不可)  
 0.14 mm²の場合: 350 V 
0.25 mm²以上の場合: 500 V
特殊な絶縁抵抗
> 20 GW x cm
インダクタンス
約 0.65 mH/km
導体の撚線
0.34mm2未満: 細撚線
0.34mm2以上: 7本撚線
最小曲げ半径
不連続の可動使用: 10 x 外径
固定使用: 4 x 外径
試験電圧
0.14 mm²部分: 1200 V
温度範囲
不連続の可動使用: -40°C～+90°C
固定使用: -50°C～+90°C

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量 
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

UNITRONIC® ROBUST C
1032050 2 x 0.14 3.9 9.3 25
1032051 3 x 0.14 4.1 10.8 28
1032052 4 x 0.14 4.3 13.5 34
1032053 5 x 0.14 4.6 15 38
1032055 7 x 0.14 4.9 19 46
1032056 8 x 0.14 5.8 22 60
1032057 10 x 0.14 6.1 25.8 63
1032058 12 x 0.14 6.3 28.9 70
1032061 25 x 0.14 8.4 56.1 128
1032062 2 x 0.25 4.5 12.7 33
1032063 3 x 0.25 4.7 16.3 40
1032064 4 x 0.25 5 18.8 46
1032065 5 x 0.25 5.6 22.5 57
1032067 7 x 0.25 6 28.6 69

型番 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量 
(kg/km)

概算重量  
(kg/km)

1032068 8 x 0.25 7.1 33.6 92
1032069 10 x 0.25 7.5 42.8 101
1032070 12 x 0.25 7.7 47.7 111
1032073 25 x 0.25 10.6 86.5 202
1032074 2 x 0.34 4.9 15.7 44
1032075 3 x 0.34 5.1 20.4 54
1032076 4 x 0.34 5.7 23.6 66
1032077 5 x 0.34 6.2 28.2 78
1032079 7 x 0.34 6.8 36 95
1032080 8 x 0.34 7.8 45.3 127
1032081 10 x 0.34 8.3 53.9 137
1032082 12 x 0.34 8.5 60.7 152
1032084 16 x 0.34 9.4 77.9 191
1032086 25 x 0.34 11.9 115.7 288

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• SKINTOP® ST-HF-M (693 ページ参照)
• KT 11ケーブル剪断機 

• DATA STRIPストリッピングツール (986 ページ参照)
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データ通信システム
バスシステムアクチュエータ/センサーIF • 固定使用

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

UNITRONIC® BUS ASI
AS-INTERFACEバスケーブル、柔軟性

備考

• LD: 長距離用

利点
• 新しいBUS ASI LD 2 x 2.5 (長距離)によ

り、離れた場所にあるモジュールも接続で
きます 
アクチュエータ/センサーIF電源を低減でき
ます。BUS ASI LDはバージョン1.5と下位
互換性があります

• ゴムバージョンはハロゲンフリーです

適用範囲
• センサー/アクチュエータレベルでの通信
• センサー/アクチュエータ配線
• 固定使用だけでなく、非固定状態での散発

的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続
の可動使用

• TPEバージョンは耐油性のアウターシース
を備えています。これは湿った部分に適し
ており、特に水溶性冷却潤滑剤と組み合わ
せると最適です

製品の特長
• ASI準拠のケーブル設計
• ASI専用モジュールのPiercing接続にも対応
• センサーは、丸断面のケーブル(接続ケーブ

ル)を使用してASIモジュール(カップリング
モジュール)に接続されています

適合基準/認可
• アクチュエータ/センサーIFは、ヨーロッパ

ではEN 50295によって規格化され、国際
的にはIEC 62026-2によって規格化されて
います

• PVC Aバージョン、UL/CSA (CMX) 認定
• UL/CSAバージョン: CMG c(UL)usまたは

(UL)CL2またはAWM 300V FT4認定

製品の構成
• 錫メッキ銅線による細撚線
• 絶縁体色: 青および茶
• ゴム、TPEまたはPVC製アウターシース
• アウターシース色: 黄(RAL 1023)、黒

(RAL 9005)、赤(RAL 3000)

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: デー
タケーブル
ピーク動作電圧
黃: 300 V (電源用途は不可) 
黒: 300 V (電源用途は不可) 
赤: 300V
導体抵抗
1.5 mm²: 最大 13.7 W/km
2.5 mm²: 最大 8.21 W/km
最小曲げ半径
固定使用: 12 mm
可動使用 24 mm
試験電圧
心 / 心: 2000 V
温度範囲
アウターシース材質に依存: 
PVC: -30 °C～+90 °C 
その他の材質: -40 °C～+85 °C
設置中: 
PVC -20 °C～+90 °C 
その他の材質: 
-30 °C～+85 °C

型番 製品名 アウターシー
ス色 アプリケーション 導体構成 (mm²) 銅重量 (kg/km) 概算重量  

(kg/km)
ゴム/EPDM
2170228 UNITRONIC® BUS ASI (G) 黄 データと電力の伝送 2 x 1,5 29 85
2170229 UNITRONIC® BUS ASI (G) 黒 30 V DC補助電源の伝達 2 x 1,5 29 85
2170371 UNITRONIC® BUS ASI LD (G) 黄 データと電力の伝送 2 x 2,5 48 85
2170372 UNITRONIC® BUS ASI LD (G) 黒 30 V DC補助電源の伝達 2 x 2,5 48 85

TPE
2170230 UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 黄 データと電力の伝送 2 x 1,5 29 64
2170231 UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 黒 30 V DC補助電源の伝達 2 x 1,5 29 64
2170232 UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 赤 230 V AC補助電源の伝達 2 x 1,5 29 64

PVC
2170842 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 黄 データと電力の伝送 2 x 1,5 29 70
2170843 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 黒 30 V DC補助電源の伝達 2 x 1,5 29 70
2170844 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 赤 230 V AC補助電源の伝達 2 x 1,5 29 70

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Lapp Kabelは、AS-International Associationのメンバーです
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION (719 ページ参照)
• アクチュエータ/センサーIFクリップクランプ / アクチュエータ/センサー

IFエンドシーリング 
• 汎用ストリップストリッピングツール (990 ページ参照)

• AS-I STRIP専用ストリッピングツール (987 ページ参照)
• AS-I STRIP専用
• SKINTOP® DIX ASI



333

Ö
LF
LE
X®

工
具・
ア
ク
セ
サ
リ

FL
EX
IM
AR
K®

SI
LV
YN

®
SK
IN
TO
P®

EP
IC
®

H
IT
RO
N
IC
®

ET
H
ER
LI
N
E®

U
N
IT
RO
N
IC
®

付
録

データ通信システム
バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定使用

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

UNITRONIC® BUS PB ROBUST
ハロゲンフリーPROFIBUSケーブル - 多様な化学薬品に対する耐性

備考

• 優れた耐候性
• 優れた耐薬品性

利点
• 過酷な環境条件での使用向けの堅牢な

PROFIBUSケーブル

適用範囲
• 過酷な産業環境におけるPROFIBUS-DPま

たはFIPに使用
• 固定使用

製品の特長
• 非常に広範囲に渡る使用および適用分野、

工業条件下での使用に応じた耐水性および
耐薬品性

• 界面活性剤、石けんなどへの高耐性
• 耐UV性
• 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
• リストのビットレートに基づき、PNO仕

様に従って、バスセグメントの次の最大ケ
ーブル長が適用されます(ケーブルタイプ
A、PROFIBUS-DP):  
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s    =  400 m 
1.5 Mbit/s    =  200 m 
12.0 Mbit/s  =  100 m

製品の構成
• 裸銅単線
• 特殊PE製絶縁体
• 銅編組およびアルミラミネートフィルムに

よるシールド
• 特殊TPE製アウターシース 

アウターシース色: 紫(RAL 4001)
• 標準のケーブルアッセンブリ

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: デー
タケーブル
相互キャパシタンス
(1 kHz): 約 28.5 nF/km
ピーク動作電圧
(電源用途は不可) 250 V
最小曲げ半径
固定使用: 75 mm
試験電圧
心 / 心: 1500 V rms
心 / シールド: 1500 V
特性インピーダンス
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 W
温度範囲
-40°C～+80°C

型番 製品名 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量 (kg/km) 概算重量 (kg/km)

固定使用向け
2170620 UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
SIMATIC®はSIEMENS AGの登録商標です。 FIPはWorld FIPの登録商標です。
Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• Sub-Dバスコネクタ  
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データ通信システム
バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定使用

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

UNITRONIC® BUS PB 105
PROFIBUSケーブル、上限温度105℃

適用範囲
• 最高温度が105℃になるような環境向け

製品の特長
• 熱耐性
• 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
• 耐油性

製品の構成
• 裸銅線による7本撚線
• 導体直径: 0.64 mm (AWG24)
• PP製絶縁体
• 銅編組およびアルミラミネートフィルムに

よるシールド
• 特殊TPE製アウターシース 

アウターシース色: 紫(RAL 4001)

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: デー
タケーブル
相互キャパシタンス
約 28.5 nF/km
ピーク動作電圧
最大 100 V (電源用途は不可)
最小曲げ半径
固定使用: 45 mm (x 1)
可動使用: 65 mm
試験電圧
心 / 心: 1500 V rms
心 / シールド: 1500 V
特性インピーダンス
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 W
温度範囲
-30°C～+105°C

型番 製品名 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量 (kg/km) 概算重量 (kg/km)
UNITRONIC® BUS PB 105
2170630 UNITRONIC® BUS PB 105 1 x 2 x 0.64 8 30.1 72

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• 多目的剪断機AおよびB 

UNITRONIC® BUS PB 105 plus
PROFIBUSケーブル、上限温度105℃ (短時間の場合120℃)

利点
• 高温に対する追加のケーブル保護は不要
• 耐熱性

適用範囲
• ギアユニットとピッチシステム間の中空軸

内への設置
• 固定使用および高温領域での不連続な可動

使用に適しています

製品の特長
• 上限温度105℃ (短時間の場合120℃)

適合基準/認可
• DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS 

SIMATIC NETなど)に準拠しているた
め、FIP (Factory Instrumentation 
Protocol)にも適しています

製品の構成
• 裸銅線による7本撚線
• PP製絶縁体
• 銅編組およびアルミラミネートフィルムに

よるシールド
• 特殊TPE製アウターシース 

アウターシース色: 紫(RAL 4001)

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: デー
タケーブル
相互キャパシタンス
(800 Hz): 最大 30 nF/km
ピーク動作電圧
(電源用途は不可) 250 V
最小曲げ半径
固定使用: 45 mm (x 1)
可動使用: 65 mm
試験電圧
心 / 心: 1500 V rms
心 / シールド: 1500 V実効値
特性インピーダンス
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 W
温度範囲
固定使用: -40°C～+105°C
短時間: 最大+120 °C

型番 製品名 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量 (kg/km)
UNITRONIC® BUS PB 105 plus
2170635 UNITRONIC® BUS PB 105 plus 1x2x0,64 8 30.1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。


